WA Littelfuse

HHG-Inlinehalter fiir Sicherungseinsatze bis 32 V / HHG-Inlineholder for fuse links up to 32 V /
HHG-Porte-fusible-inline pour fusibles jusqu'a 32 V

Achtung: Produktist zur Zeit ausschlieBlich in Europa verfiighar / Attention: Product is only available in Europe at this time / Attention: Produit est uniquement disponible en Europe pour I instant

Gehéuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matiere thermoplastique

Anschliisse / Connections / Connexions:

gelbe Leitung : 3.31mm?/ yellow wire: 3.31mm?/ jaune ligne: 3.31mm?

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 100 Stiick / pieces / pieces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1,000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means
the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Bezeichnung Kontakttemperatur Gewicht/St.
Article-No. Description Contacttemperature Weight/pcs.
Réf. d'article Définition Température des contacts Poids/pcs.
PUDENZ

HHG komplett / complete / complét max. 130°C 2049

zugehdrige Sicherungseinséatze siehe Seite 12-13/ corresponding fuse links see page 12-13/fusibles correspondantvoir page 12-13

MaRe in mm/ Dimensions in mm / Dimensions en mm

33

100

17

30

100

In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions,
technical expertise and application leadership, we proudly introduce the
WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.

WebSite wwwilittelfuse.com



